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Koltségtakarékos chainflex kabelek uj, 300

voltos UL-tanusitvannyal

A 10-szer magasabb fesziltségosztalya, UL-tandsitvannyal

rendelkez6 kabelek uj szintre emelik a tervezéi szabadsagot

A fesziiltség 300 voltra novelésével lehetévé valik a chainflex kabelek
kozvetleniil a nagyfesziiltségii kabelek melletti elvezetése. Korabban az
eltéré fesziiltségosztalylu kabeleket az UL-tesztelést végz6 szervezet
atmutatdsa szerint egymastol elvalasztva, kilon kellett elvezetni. Az Uj,
tovabbfejlesztett, és UL-jévahagyassal rendelkez6é fesziiltségosztalyu
kabeleknek koOszonhetéen optimalizalhaté a technolégia, valamint
mérsékelheték az energiatovabbité lancok tervezéséhez kapcsolo6 id6- és

koltségraforditasok.

Az Underwriters Laboratories (réviden: UL) egy figgetlen amerikai szervezet,
amely kulonféle termékek biztonsagi jellemzéit vizsgalja. A tlzvédelmi
szabalyok meglehetésen szigoruak. Csak a tesztelt termékek kapjak meg az
UL-tanusitvanyt, amely garantalja és egyben megkonnyiti, hogy a gépeket és
rendszereket az egész vilagon forgalmazni lehessen. A kabelekkel
kapcsolatban az UL el6irja, hogy az energiaellaté rendszerben hasznalt,
kaldnb6zd feszultségosztalyu kabeleket mindig el kell valasztani egymastol.
Emiatt az energialanc tervezése sokkal hosszabb ideig tart, és tébbe is kerdl. A
technolégiai elérelépés és a koltségek csOkkentése érdekében az igus a
CF888, CFBUS.PVC, CF898 és CFBUS.PUR chainflex buszkabeleknél 30
voltrol 300 voltra emelte az UL-tandsitvany szerinti fesziltségértéket, és
megkapta az UL-tanusitvanyt. Ez egyben azt is jelenti, hogy az azonos
feszlltségosztalya kabelek kdzvetlenlil egymas mellett vezetheték, tehat
mostantdl mar nem kell kilén elvalasztva vezetni a kabeleket. ,igy nemcsak
kisebb lesz a lanc, hanem mivel nincsenek elvalasztok, a beszerelési kiltségek
is alacsonyabbak lesznek” — emeli ki az Uj megoldas elényeit Rainer Rossel, az

igus chainflex kabelekkel foglalkozo Uzleti egységének vezetdje.

17 millid kettés elmozdulas a tesztek soran
A buszkabelek négyféle minéségben, PVC vagy PUR kilsé bevonattal

kaphatok. Ennek ko&szdnhetéen mindig konnyl megtalaini a mozgd
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felhasznalasnak leginkabb megfeleld miszaki paraméterekkel rendelkezé,
ugyanakkor koéltséghatékony megoldast. A 300V UL buszkabelek tartéssaga az
igus sajat, mintegy 3800 négyzetméteres tesztlaborjaban is bizonysagot nyert.
A motion plastic termékek szakért6je ebben a specidlis létesitményben
vizsgalja valamennyi termékét az Osszes eshet6séget tekintve. A 10.3xd
hajlitdsi sugart CFBUS.PUR.049 buszkébellel végzett teszt soran az
elrendezés 17 millié kettés elmozdulast is képes volt elviselni. A tébbféle
tesztnek készénhetéen az igus teljesen egyedilallé modon az 6sszes chainflex
kabelére 36 hénapos garanciat kinal. A mlszaki szempontbdl legmegfelel6bb
és legkedvez6bb aru kabel gyors és egyszer( kivalasztasahoz a chainflex
élettartam-kalkulatora a legalkalmasabb. Ebben a speciélis alkalmazasban ki

lehet valasztani a felhasznalasra jellemz& hémérsékletet, illetve kdzvetlendl
megdllapithatd az élettartam hossza, valamint dsszehasonlithatok a kilonféle

minéségben készul6 kabelek arai.

Képaldirés:

PM3520-1-es jell kép

A chainflex buszkabelek uj, 300 voltos UL-tanusitvannyal rendelkezé valtozatai
sokkal nagyobb tervezdi szabadsagot biztositanak az energialanc kialakitasa
soran, raadasul kiveszik a részuket a koltségek megtakaritasabdl is. (Forras:
igus GmbH)



https://www.igus.hu/info/test5064-bus-cable
http://www.igus.hu/chainflex_servicelifecalculator
http://www.igus.hu/chainflex_servicelifecalculator
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AZ IGUS -ROL:

Az igus GmbH vilagszerte vezetd gyarté az
energialanc-rendszerek és a polimer-
siklocsapéagyak terén. A kolni székhelyl csaladi
véllalat 35 orszagban tevékenykedik és kereken
4,150 fét foglalkoztat vilagszerte. 2019-ban az
igus a motion plastics, azaz a mozgatott
alkalmazéasokhoz szolgald mianyag
komponensek teriletén 764 milli6 eurds
arbevételt ért el. Az igus lizemelteti a legnagyobb
tesztlaborokat és gyarakat az agazatban, hogy
vevlBinek Ujszeri és személyre szabott
termékeket és megoldasokat tudjon a legrévidebb
id6n beldl felkinalni.



