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Nya energikedjekablar fran igus for den

sjunde axeln pa Fanuc-robotar

igus utokar sitt utbud av kablar till energikedjor for robotar

ytterligare

For att kunna anvénda industrirobotar effektivt i fabriker med stor
produktion behdéver robotarna ofta forflytta sig i en rak linje utmed en
sjunde axel. Det ar viktigt for att kunna garantera en sé&ker
energiforsorjning utmed axeln fran mandverpanelen till roboten. | detta
syfte har igus nu utdkat sitt utbud av energikedjekablar for robotar
ytterligare med tva PUR-hybridkablar - CFSPECIAL.792.015 och
CFSPECIAL.792.016. De nya chainflex-kablarna &r ytterst flexibla och

utformade fér anvandning pa Fanuc-robotar.

For kravande robottillampningar erbjuder igus ett stort antal "motion plastics”-
produkter, inklusive energiférsorjningssystem for system med flera axlar och nu
ocksd kablar for den sjunde axeln pa ABB- och KUKA-robotar. Den unika
buntning av kablar som igus anvander for langa energikedjor forhindrar att
kablarna tvinnas och férebygger ocksa andra problem i produktionslinjerna. Nu
har igus uttkat sitt utbud av kabelprodukter ytterligare for anvandning utmed
den sjunde axeln, genom sina tva PUR-hybridkablar till Fanuc-robotar. De
specialkonstruerade kablarna har utvecklats och testats for ytterst dynamiska
tillampningar vid produktionsanlaggningar med langa forflyttningar. Vid langa
strackor utmed den sjunde linjara axeln ar det sarskilt viktigt att kablarna
undviker haverier pa grund av att de tvinnas. De nya PUR-hybridkablarna
CFSPECIAL.792.015 och CFSPECIAL.792.016 uppfyller de elektriska och
tekniska krav som Fanuc-robotarna staller, samt uppfyller dven de stora
mekaniska kraven vid ytterst dynamiska tillampningar med lang och glidande

forflyttning i produktionssystem.

Nya hybridkablar for robotar: testade och garanterade

De nya och speciella chainflex-kablarna for Fanuc-robotar ar skarmade och har
en notningstalig yttre PUR-mantel. Kablarna ar mycket slagtaliga, flamsékra och
halogenfria. Specialkablarna ar ocksa taliga mot olja och kylmedel, hydrolys och

mikrober. Precis som alla kablar frn igus har chainflex-kablarna testats under
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naturtrogna forhallanden i vart lokala testlaboratorium som finns utspritt pa en
yta av 2 750 m2. Darigenom &r igus den enda leverantéren pa marknaden som
kan lamna en garanti pa 36 manader for sina kablar.

Bildtext:

Bild PM0818-1

Kablarna som ar specifikt framtagna for anvandning utmed den 7:e axeln pa
Fanuc-robotar &r konstruerade och testade for ytterst dynamiska tillamningar
vid produktionsfabriker med langa forflyttningar. (Kalla: igus GmbH)

plastics for longer life
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OM IGUS:

igus GmbH ar en varldsledande tillverkare av
energikedjesystem och polymerglidlager. Det
familjedgda foretaget som &r baserat i KoIn finns
representerat i 35 lander och sysselséatter 3180
medarbetare i hela varlden. 2016 uppnadde igus
med motion plastics, plastkomponenter for rorliga
tillampningar, en omséttning pa 592 miljoner euro.
igus driver de storsta testlaboratorierna och
fabrikerna i sin bransch, for att kunna erbjuda sina
kunder innovativa och skraddarsydda produkter
och losningar pa extremt kort tid.



